EPIC® HITRONIC® ETHERLINE® UNITRONIC® OLFLEX®

SKINTOP®

SILVYN®

ACCESORIOS FLEXIMARK®

APENDICE

Cables de alimentacion y control

S LAPP

Uso en condiciones extremas « Mayor resistencia mecénica y quimica

@036

OLFLEX® ROBUST 200

C€econs [f[

Cable de control para todo tipo de condiciones ambientales - resistente a gran variedad de productos quimicos

LAPP KABEL STUTIGART OLFLEX® ROBUST 200 (€

Beneficios

Caracteristicas de producto

A 0 Info

» Buena resistencia a la intemperie
 Gran resistencia quimica
 Tensién nominal 450/750V

Resistencia excepcional frente al

ozono, radicaciéon UV y circunstancias
meteorolégicas adversas, con un amplio
rango de temperaturas que permite un uso
versétil tanto en aplicaciones interiores
como exteriores

Resistente al contacto con bioaceites y sus
emulsiones, asi como numerosas grasas y
ceras de origen vegetal, animal o sintético
Buena resistencia a compuestos de
amoniaco y biogases

Alto rendimiento frente al agua fria

y caliente, asi como detergentes
hidrosolubles y liquidos refrigerantes

Apto para limpieza con vapor

Ambito de uso

« Fabricacién de méaquina-herramienta,
tecnologia médica, lavanderias, equipos
de lavado de coches, industria quimica,
fabricas de compostaje, plantas de
tratamiento de aguas residuales
Industria de alimentacién y bebidas,
especialmente para equipos de produccién
y procesamiento de productos lacteos y
cérnicos

Maquinaria agricola.

Para uso en interiores y exteriores

Buena resistencia quimica frente a liquidos
hidraulicos basados en éster

Resistente al ozono, la radiacién UV y la
intemperie conforme a EN 50396 y
HD 605 S2

Flexible hasta -40 °C.
Disefio de baja capacidad
Hasta 5 conductores: cédigo de color

Normas de referencia / Aprobaciones

Basado en EN 50525-2-51

Resistencia certificada frente a agentes
desinfectantes y de limpieza utilizados en
la industria de la alimentacién y bebidas
Apto para uso continuo en agua dulce
hasta 10 m de profundidad del agua con
una temperatura méx. del agua de +40 °C
conforme a EN 50565-2

Composicion de producto

Conductor formado por hilos finos de
cobre desnudo

Aislamiento de conductor realizado con PP
modificado

Conductores trenzados en capas
Cubierta exterior de TPE especial
Color de cubierta: negro

Caracteristicas técnicas

Clasificacion ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: cable
flexible

Cddigo de identificacion de
conductores

Hasta 5 conductores: Segtn

VDE 0293-308 (apéndice T9)

A partir de 6 conductores: Negros
numerados en blanco

ETIM

Formacién del conductor
Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura minimo

Uso flexible ocasional:

10 x didmetro exterior

Instalacion fija: 4 x didmetro exterior
Tensién nominal

U,/U: 450/750 V

Tension de prueba

4000 V

Conductor de proteccion

G = con conductor de proteccién AM/VE
X = sin conductor de proteccion

AN [#]

Rango de temperaturas

Uso flexible ocasional:

de-40 °C a +80 °C

Instalacién fija: de -50 °C a +80 °C

aa M CIIESISS

.| Nim. de conductores Diametro indice de Peso .| Nim. de conductores Diametro indice de Peso
Referencia y seccién en mm? exterior [mm] |cobre kg/km| kg/km Referencia y seccién en mm? exterior [mm] |cobre kg/km| kg/km
OLFLEX® ROBUST 200 0021814 7G2.5 15.9 168 312
0021800 2X10 8.0 19.2 65 0021816 3G4.0 12.4 115.2 215
0021801 3G 1.0 8.4 29 79 0021817 4G4.0 14.0 154 273
0021802 4G1.0 9.2 38.4 96 0021818 5G4.0 15.8 192 333
0021803 5G 1.0 10.0 48 113 0021822 4G6.0 15.7 230 378
0021805 2X15 8.6 29 78 0021823 5G6.0 17.2 288 463
0021806 3G 15 9.1 43 97 0021825 4 G 10.0 19.4 384 570
0021807 4G1.5 9.9 58 122 0021826 5G 10.0 21.4 480 770
0021808 5G 15 10.8 72 146 0021828 4G 16.0 22.4 614 885
0021809 7G15 13.5 101 208 0021829 5G 16.0 24.6 768 1100
0021810 2X2.5 9.8 48 114 0021831 4G 25.0 27.0 960 1365
0021811 3G2.5 10.4 72 144 0021833 4G35.0 29.7 1344 1773
0021812 4G25 1.5 96 181 0021836 4 G50.0 36.2 1920 3454
0021813 5G25 13.1 120 222

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catalogo T17 para obtener informacion sobre la definicion y el célculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estandar en www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Tipo de embalaje: rollo si < 30 kg y < 250 m, bobina en los demds casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m 6 5 rollos de 100 m)
Longitudes por tamafio: 2 4G16 méax. 600 m; =2 4G25 max. 300 m; = 4G50 méx. 250 m

Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Productos similares

« HO7RN-F, versién mejorada consulte la pagina 99

« OLFLEX® ROBUST 210 consulte la pagina 81
« OLFLEX® ROBUST 215 C consulte la pagina 82

80

Accesorios

e Kit FLEXIMARK® acero inoxidable consulte la pagina 942
* SKINTOP® MS-M consulte la pagina 690

¢ SKINTOP® ST-HF-M consulte la pagina 687
« SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL consulte la pagina 692

Para informacién actualizada visitar: www.lappgroup.com
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Uso en condiciones extremas « Mayor resistencia mecénica y quimica

203086

OLFLEX® ROBUST 210

&

OLFLEX®

Cable de control para todo tipo de condiciones ambientales - resistente a gran variedad de productos quimicos LE)
o
&
o Info LAPP KABEL STUTIGART OLFLEX® ROBUST 210 (€ =
» Buena resistencia a la intemperie
 Gran resistencia quimica
» Didmetro exterior reducido P 2
Caracteristicas técnicas .
Benef_icios' _ Caracterl’st.icas Qe pr:og!ucto . ¢ Clasificacion ETIM 5/6 %
* Resistencia excepcional frenteal * Buena resistencia quimica frente a liquidos eTim  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104 =
0zono, ra(jl(;amon Uvy circunstancias hidraulicos basados en éster ETIM 5.0/6.0 Class-Description: e
meteoroldgicas adversas, con un amplio - Resistente al ozono, la radiacién UV y la bl ce cantial =
rango de temperaturas que permite un uso intemperie conforme a EN 50396 y . e
versatil tanto en aplicaciones interiores HD 605 S2 f Codigo de identificacion de
como exteriores « Flexible hasta -40 °C. (] conductores
* Resistente al contacto con bioaceites y sus . pisefio de baja capacidad Negfros ”“m\e/rDasgszgg t1>lanco,
emulsiones, asi como numerosas grasas y « Conductores numerados conrorme a a
ceras de origen vegetal, animal o sintético Formacién del conductor )
» Buena resistencia a compuestos de . . Hilos finos trenzados conforme a =
amoniaco y biogases I:loBrma; de l;/eézrggsc(;a /Ogggobacmnes VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5 e
« Alto rendimiento frente al agua fria asado en o / Radio de curvatura minimo E
lien i como detersentes « Resistencia certificada frente a agentes h et T
y caliente, asi como 8 : P, " Uso flexible ocasional:
hidrosolubles y liquidos refrigerantes desinfectantes y de limpieza utilizados en 15 x didmetro exterior
« Apto para limpieza con vapor la industria de la alimentacién y bebidas iy I )
« Apto para uso continuo en agua dulce Instalacion fija: 4 x didmetro exterior
P hasta 10 m de profundidad del agua con Tensién nominal
Ambth det’uso — - una temperatura méx. del agua de +40 °C & U./U: 300/500 V
» Fabricacién de méaquina-herramienta, conforme a EN 50565-2 0 .
tecnologia médica, lavanderias, equipos \@ Tension de prueba
d,e Igvado de coches, !ndustrla quimica, Composicién de producto 4000 V )
fabricas de compostaje, plantas de : - GonductorldaIroteccion a
tratamiento de aguas residuales » Conductor formado por hilos finos de ” P » i
« Industria de alimentacién y bebidas cobre desnudo o- oo conductor de protecm.c?n AYE
especialmente para equipos de proéuccic’m + Aislamiento de conductor realizado con PP X = sin conductor de proteccién
y procesamiento de productos lacteos y modificado Rango de temperaturas
carnicos « Conductores trenzados en capas Uso flexible ocasional:
« Maguinaria agricola. - Cubierta exterior de TPE especial de-40 °Ca +80 °C i i
« Para uso en interiores y exteriores + Color de cubierta: negro Instilzeion iz de o 0 @ w0 )
- - =
.| Nim. de conductores Diametro Indice de Peso .| Nim. de conductores Diametro Indice de Peso =z
Referencia y seccién en mm? | exterior [mm] |cobre kg/km kg/km Referencia y seccién en mm? | exterior [mm] |cobre kg/km kg/km 7
OLFLEX® ROBUST 210 0021922 12G 1.0 10.7 115 178 &
0021880 2X0.5 4.9 10 27 0021923 18 G 1.0 12.9 173 262
0021881 3G0.5 5.2 15 33 0021924 25G 1.0 15.0 240 357
0021882 3X0.5 5.2 15 88 0021925 34G 1.0 17.5 326 484
0021883 4G0.5 5.8 19.2 41 0021926 41G 1.0 19.2 394 582
0021884 4X0.5 5.8 19.2 41 0021927 50 G 1.0 21.0 480 703
0021885 5G0.5 6.3 24 49 0021928 2X15 6.4 29 56 )
0021886 5X0.5 6.3 24 49 0021929 3G 15 6.8 43 72 =
0021888 7G0.5 6.9 33.6 64 0021930 3X 15 6.8 43 72 ;
0021889 7 X0.5 6.9 33.6 64 0021931 4G 1.5 7.4 58 91 -
0021890 10G 0.5 8.8 48 92 0021932 4X1.5 7.4 58 91 Z
0021891 12G 0.5 9.1 58 106 0021933 5G 1.5 8.3 72 108
0021892 18 G 0.5 10.8 86.4 151 0021934 5X 1.5 8.3 72 108
0021893 25G0.5 12.7 120 210 0021936 7G15 9.0 101 149
0021897 2X0.75 5.5 14.4 35 0021937 7X15 9.0 101 149
0021898 3G0.75 5.8 21.6 43 0021938 10G 1.5 11.8 143 215 e,
0021899 3X0.75 5.8 21.6 43 0021940 12G 1.5 12.2 173 234 o
0021900 4G0.75 6.3 28.8 49 0021941 18 G 1.5 14.6 259 369 <§t
0021901 4X0.75 6.3 28.8 49 0021942 25G 1.5 17.2 360 510 =
0021902 5G0.75 6.9 36 66 0021943 34G 1.5 19.8 490 683 [
0021903 5X0.75 6.9 36 66 0021945 50G 1.5 24.0 720 999 o
0021904 7 G0.75 7.5 50 85 0021946 2X2.5 7.6 48 86
0021905 7 X0.75 7.5 50 85 0021947 3G2.5 8.3 72 115
0021907 12G 0.75 10.1 86 144 0021949 4G25 9.0 96 131
0021908 18 G 0.75 12.0 130 208 0021951 5G2.5 10.1 120 178
0021909 25G0.75 14.1 180 288 0021953 7G2.5 11.2 168 241 %]
0021910 34 G0.75 16.3 245 386 0021954 12G 2.5 15.1 288 405 g
0021911 41G0.75 17.8 296 464 0021963 3G4.0 10.1 115 180 o
0021912 50 G 0.75 19.6 360 560 0021964 4G4.0 11.1 157 228 m
0021913 2X1.0 5.8 19.2 42 0021965 5G4.0 12.4 192 280 &)
0021914 3G 1.0 6.1 28.8 49 0021966 7G4.0 13.6 269 377 g
0021915 3X1.0 6.1 28.8 49 0021967 4G6.0 13.3 230 332
0021916 4G 1.0 6.6 38.4 63 0021968 5G6.0 14.8 288 407
0021917 4X1.0 6.6 38.4 63 0021969 4G 10.0 16.5 384 541
0021918 5G 1.0 7.3 48 78 0021970 5G 10.0 18.4 480 620
0021919 5X1.0 7.3 48 78 0021971 4G 16.0 18.8 614.4 806
0021920 7G 1.0 8.1 67 107 0021972 4G25.0 23.5 960 1218
0021921 10G 1.0 10.4 96 154 0021973 4 G35.0 26.4 1344 1658 ud
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud. =)
Base de precios del cobre: 150 EUR/ 100 kg. Consulte el apéndice del catélogo T17 para obtener informacién sobre la definicion y el célculo de los recargos relacionados con el cobre. \E
Encuentre las longitudes estandar en www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths / Tipo de embalaje: rollo si < 30 kg y < 250 m, bobina en los demés casos / Especifique la unidad de %:

embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m 6 5 rollos de 100 m) / Longitudes por tamafio: 2 4G16 max. 600 m; = 4G25 méx. 300 m; = 4G50 méax. 250 m
Las fotografias e imagenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Para informacién actualizada visitar: www.lappgroup.com 81
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HITRONIC®

EPIC®

Cables de alimentacion y control
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Uso en condiciones extremas « Mayor resistencia mecénica y quimica
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OLFLEX® ROBUST 215 C
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Cable de control apantallado para todo tipo de condiciones ambientales - resistente a gran variedad de productos quimicos

LAPP KABEL STUTIGART OLFLEX® ROBUST 215 C (¢

Beneficios

Caracteristicas de producto

« Resistencia excepcional frente al
ozono, radicaciéon UV y circunstancias
meteorolégicas adversas, con un amplio

rango de temperaturas que permite un uso

versatil tanto en aplicaciones interiores
como exteriores

emulsiones, asi como numerosas grasas y
ceras de origen vegetal, animal o sintético
Buena resistencia a compuestos de
amoniaco y biogases

Alto rendimiento frente al agua fria

y caliente, asi como detergentes
hidrosolubles y liquidos refrigerantes
Apto para limpieza con vapor

Ambito de uso

Resistente al contacto con bioaceites y sus

Fabricacién de méaquina-herramienta,
tecnologia médica, lavanderias, equipos
de lavado de coches, industria quimica,
fabricas de compostaje, plantas de
tratamiento de aguas residuales
Industria de alimentacién y bebidas,

especialmente para equipos de produccion

y’procesamiento de productos lacteos y
cérnicos

Magquinaria agricola.

Para uso en interiores y exteriores

En ambientes de EMC (compatibilidad
electromagnética) criticos

Buena resistencia quimica frente a liquidos
hidraulicos basados en éster

Resistente al ozono, la radiacién UV y la
intemperie conforme a EN 50396 y
HD 605 S2

Flexible hasta -40 °C.
Disefio de baja capacidad
Conductores numerados

Normas de referencia / Aprobaciones

0 Info

» Buena resistencia a la intemperie
 Gran resistencia quimica
» Conforme con EMC (CEM)

Basado en VDE 0250 / 0285

Resistencia certificada frente a agentes
desinfectantes y de limpieza utilizados en
la industria de la alimentacion y bebidas
Apto para uso continuo en agua dulce
hasta 10 m de profundidad del agua con
una temperatura méx. del agua de +40 °C
conforme a EN 50565-2

Composicion de producto

Conductor formado por hilos finos de
cobre desnudo

Aislamiento de conductor realizado con PP
modificado

Conductores trenzados en capas
Envolvente de cinta pléstica libre de
halégenos

Pantalla de trenza de hilos de cobre
estaflado

Caracteristicas técnicas

& Clasificacion ETIM 5/6
erim  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:
cable de control

conductores
Negros numerados en blanco,
conforme a VDE 0293-1

Formacién del conductor
Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura minimo

Uso flexible ocasional:

20 x diametro exterior

Instalacion fija: 6 x diametro exterior

Tensién nominal
U,/U: 300/500 V

Tension de prueba
Conductor/Conductor: 4000 V
Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de proteccion
G = con conductor de proteccion AM/VE
X = sin conductor de proteccién

Rango de temperaturas
Uso flexible ocasional: de -40°C a +80°C

Cédigo de identificacion de
fa

SKINTOP®

SILVYN®

ACCESORIOS FLEXIMARK®

APENDICE

e Cubierta exterior de TPE especial

Instalacion fija: de -50 °C a +80 °C
» Color de cubierta: negro !

._|NGm. de conductores| Diametro indice de Peso ._|NGm. de conductores| Didmetro indice de Peso
el y seccion en mm? | exterior [mm] cobre kg/km| kg/km ez y seccion en mm? | exterior [mm] cobre kg/km| kg/km
OLFLEX® ROBUST 215 C 0022737 4X1.0 7.4 74 85
0022700 2X0.5 5.9 36 42 0022738 5G 1.0 8.3 88 103
0022701 3G0.5 6.2 43 52 0022739 5X 1.0 8.3 88 103
0022702 3X0.5 6.2 43 52 0022740 7G 1.0 8.9 12 131
0022703 4G0.5 6.6 49 59 0022742 12G 1.0 1.7 185 213
0022704 4X0.5 6.6 49 59 0022743 18 G 1.0 14.1 268 321
0022705 5G0.5 71 57 68 0022744 25G 1.0 16.2 354 425
0022706 5X0.5 71 57 68 0022748 2X1.5 7.2 65 71
0022708 7G0.5 7.7 69 85 0022749 3G 15 7.6 82 90
0022709 7 X0.5 7.7 69 85 0022750 3X 15 7.6 82 90
0022711 12G 0.5 10.1 104 136 0022751 4G 1.5 8.4 100 114
0022712 18 G 0.5 11.8 141 189 0022752 4X1.5 8.4 100 114
0022713 25G0.5 13.7 211 265 0022753 5G1.5 9.1 119 136
0022717 2X0.75 6.3 43 50 0022754 5X 1.5 9.1 119 136
0022718 3G0.75 6.6 52 60 0022756 7G1.5 10.0 154 177
0022719 3X0.75 6.6 52 60 0022757 7X15 10.0 154 177
0022720 4G0.75 71 61 72 0022760 12G 1.5 13.4 268 290
0022721 4X0.75 71 61 72 0022761 18G 1.5 15.8 373 435
0022722 5G0.75 7.9 72 88 0022762 25G 1.5 18.2 530 579
0022723 5X0.75 7.9 72 88 0022763 34G 1.5 21.2 683 797
0022724 7G0.75 8.5 89 110 0022767 3G25 9.1 118 134
0022725 7 X0.75 8.5 89 110 0022768 4G25 10.0 147 169
0022727 12 G 0.75 1.1 138 177 0022769 5G25 1.1 176 207
0022728 18 G0.75 13.0 211 247 0022770 7G2.5 12.0 253 270
0022729 25G0.75 15.1 280 347 0022774 4G4.0 11.9 190 258
0022730 34 G0.75 17.5 380 460 0022776 4G6.0 14.5 290 392
0022733 2X10 6.6 51 60 0022777 4G 10.0 17.5 458 602
0022734 3G 1.0 6.9 62 70 0022778 4G 16.0 20.2 736.6 928
0022735 3X1.0 6.9 62 70 0022771 4G 25.0 25.1 1126.7 1411
0022736 4G 1.0 7.4 74 85 0022780 4G 35.0 28.0 1540 1883

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catalogo T17 para obtener informacién sobre la definicion y el célculo de los recargos relacionados con el cobre.
Encuentre las longitudes estandar en www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths / Tipo de embalaje: rollo si < 30 kg y < 250 m, bobina en los demés casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ¢ 5 rollos de 100 m) / Longitudes por tamafio: =2 4G16 max. 600 m; = 4G25 max. 300 m; = 4G50 max. 250 m

Las fotografias e imégenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Accesorios
« SKINTOP® BRUSH ADD-ON consulte la pagina 694
» SKINTOP® MS-HF-M SC consulte la pagina 701
¢ SKINTOP® MS-SC-M consulte la pagina 695

o SKINTOP® MS-HF-M BRUSH consulte la pagina 702
e SKINTOP® MS-M BRUSH consulte la pagina 696

82 Para informacién actualizada visitar: www.lappgroup.com



